GE Energy
Industrial Solutions

QuiXtra

imagination at work



Una linea comun:QuiXtra630 y 4000

A QuiXtra630 yQuiXtra4000. Juntos proveen a nuestros clientes de una
solucion completade distribucion eléctrica en BT IEC
A Ideal para aplicaciones comerciales y también industriales
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QuiXtrat 630

imagination at work



iXtra 4000

Plataforma QuiXtraE

Qu

Aplicaciones Tipicas

Industrial

AFabricas
AReciclaje
ACEM
Almprentas

Comercial

AHoteles
AAeropuertos
ABancos

ACentros Comerciales
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Plataforma QuiXtraE

Fortaleza

Rigido y resistente

Seguro y confiable

Una sola linea:QuiXtra630 &QuiXtra4000
Amigable para el usuario

a. Facil de configurar

b. Facil de montar y cablear

c. Facil de equipar y instalar

5. Software PowerDesigndedicado

hOONPRE
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QuiXtraE 630

Panel de distribucion en tension baja
para aplicaciones comerciales

630

QuiXtra

Panel de distribucion de BT hasta 630A, entregado en
Kits y elQuiXtra630 cumple con la nueva IE1439-2

ASolucién completa, fiable y flexible

AAdaptados a las necesidades del cliente

AFacilidad de uso: disefiar, ensamblar y instalar

ADisefio atractivo

AEI Software PoweDesignpara configurar y cotizar la solucion

ATRACTIVO

| Atractivo, Simple y Rapidc
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QuiX’[raE 63 () Caracteristicas Generales

Standard

IEC 604391 EN 604391
Cumple con el nuevo IEC 61432 ed1 (200901)
Cumple conRoHS

Caracteristicas Mecanicas
Clase deproteccion Clase |

Nivel de proteccién IP43 (con puerta)
IP30 (sin puerta)

Nivel de proteccién IKO9 (puerta plana)
IKO8 (puertacon ventana)
IKO8 (sin puerta)

Segregacion Interna Forma 1/ Forma 2

Caracteristicas Eléctricas

Corriente nominal In): 630A
Tension de operacione) 480V
Tension deaislamiento (Ui): 690V
Frecuencia nominal {n): 50/60 Hz
Capacidad de corto circuito ([cw) 30 KA/1s
Corriente de pico [pk) 63 KA

Panel trasero, perfiles Acergalvanizado de zincsendzimir1.5 mm

Panelesexternos Chapa de acero del.25mm cubierto por Epoxy-polyester
Cubiertas Chapa de acero de 1 mm cubierto poEpoxy-polyester
Las esquinas ABS
Color Armario  RAL 9006

Base RAL 7024
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Tipos de Segregacionesiass2a iec:2011

Form 1

No internal separation

—_—

IEC 1712/11

Form 3

Separation of busbars from all functional units
+
Separation of all functional units from one another
+-
Separation of terminals for external conductors and external conductors from the
functional units, but not from the terminals of other functional units

Form 3a: Form 3b:
Terminals not separated from busbars Terminals and external conductors separated from busbars
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Form 2

Separation of busbars from all functional units

Form 2a: Form 2b
Terminals not separated from busbars Terminals separated from busbars

Form 4
Separation of busbars from all functional units
-+
Separation of all functional units from one another
-+

Separation of terminals for external conductors associated with a functional unit from
the terminals of any other functional unit and the busbars
-+
Seperation of the external conductors from the busbars
-
Separation of the external conductors associated with a functional unit from other
functional units and their terminals
-+

External conductors need not be separated from each other

Form 4a: Form 4b:
Terminals in same compartment Terminals not in same compartment

as associated functional unit as associated functional unit
IEC 1717/11 IEC 1718/11



}

QuiXtrak 630Solucién Atractivo

El disefio fresco deQuiXtra630, y el sutil uso del color hacen adecuado
para instalaciones donde es a simple vista, como algunas aplicaciones
comerciales

630

QuiXtra

Esquinas de ABS

—

Vidrio Ornado

D\>Manilla

Logo de
Color QuiXtra
Armario RAL 900¢ GE g

Z6calo RAL 702-

ATRACTIVO

imagination at work



QuiXtrak 630Simple y Flexible

QuiXtra630 ofrece una gama extensa de dimensiones para configurar
el panelthe panel segun las necesidades del panelista, instalador
y el usuario final

Los componentes eléctricos se pueden montar en posicion horizontal o vertical
position en tres anchuras

Enc

“losures

12 modules - width: 364 mm/depth: 250 mm
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24 modules - width: 660 mm/depth: 250 mm
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3 point locking system
1

APaneles con anchuras de 12, 24 y 36 médulos

APaneles con alturas desde 3 hasta 12 filas de 150mn

AMontaje en pared o autesoportado

AAcoplamiento horizontal

A1 kit funcional = 1 referencia, incluye todo paraLlJ
montar dispositivo eléctrico

AS/W de PowerDesignpara disefiar y cotizar

SIMPL



QuiXtraF 630Rapido

ElIQuiXtra630 esta un paso adelante con respecto &acilidad de
configurar, ensamble y tiempo de construccion

El uso innovador de las esquinas de aluminio fundido, bisagras tipo
fquick-fixd | lombien disefiados kits de montaje reducen drasticamente
el tiempo dedicado a construccion, mejorando su eficiencia

A Una sola persona lo puede ensamblar
ASoport eClickiti opdra funciones vy
barrac¢c No se requieren |
A Es posible remover todas las cubiertas a la vez con

el marco
A Tornillos imperdibles premontados
A Tornillos de 90° para cubiertas

A Puerta lista para montar
ANo requiere herramientas
A1 o 3 puntos de cerradura premontado
ABisagras montadas. Angulo de apertura de 135°

A Instrucciones de montaje bien detallado
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QuiXtrat 630Confiable y Seguro

QuiXtra630 fue disenado para cumplir con la nueva norma
IEC 614392. Utilizando lo con componentes GE (Record Plus, Dilos,
y Redlne) garantiza unainstalacion eléctrica segura

El proceso de NPI de GE asegura la fiabilidad completa de
Quixtra 6 3 Owvetodologia 6. DFSSZi,QF D, DFR. FMEA.

[ n((uala(als | |

QuiXtra630 es una linea de paneles extremadamentegidos. La combinacion

de una gruesa parte posterior con las esquinas de aluminio fundido hace para LF_
panel fuerte, confiable y seguro que también es facil de transportar y instalar

ACumple con la nuevalEC 614392 <
AEsta certificado por la IEC 60434 D:
AIP 43con puerta

APanel trasero conl.5mmde ancho
APaneles externos del.25mmde ancho <
ASegregacion interna hastaForma 2

. - k ANo hay bordes afilados
@ regneteneter AVidrio templado para la puerta transparente




QuiXtrak 630Estructura de los Kits

QuiXtra630 es un sistema gue se entrega en Kits, que se deben ensamblar, equipar
y cablear por un panelista o instalador

Un armario completo se completa con sélo 3 pasos:

A Kit base.Incluyendo el panel trasero, superior y inferior. La base siempre viene como
estandar con los armarios de 9 filas y mayores
A Kit de panel lateral

A Puerta

Kits adicionales para completar laconfiguracion incluyen:
AChapas de pasacables \ r—’é
AKits de acoplamiento
AKits funcionales
ASistema de barraje
AFondos de montaje y funciones especiales
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QuiXtrat 630Estructura de losKits

Kit base:
A Panel trasero.Acero galvanizada de zincSendzimirde 1.5mm de espesor

A Perfiles traseros x 2viontados sobre el panel traseroRanuras perforadas en ambas partes
para colocarl a correct ament dick-inPara lasifuncosesyplar a f i j
barras
A Esquinas de aluminio fundido x 4squinas se fijan al panel trasero por 2 tornillos.
También se utilizan para acoplamientd horizontal. Esto garantiza rigidez a la estructura
auto-soportada o a los acoplados
Paneles superiores y inferiores

A
A TapaSXZCubi ertas para cubrir | as esquinasc¢cpara p
base de 100mmcon este kit. En ese caso la tapa inferior no sentrega
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QuiXtraF 630Estructura de los Kits

Paneles traseros:
APaneles traseros x Zhapa de acero cubierto porepoxy-poliéster de 1,25 mm de espesor
APerfiles frontalesx 2 Para fijar las cubiertas con tornillos imperdibles de90°

AEsquinas externas de AB&para paneles hasta 8 filas de altura, y 2 para los que son
auto-soportados

Disefado para
reforzar los paneles
y para asegurar la
proteccion P43 sin
necesidad de alguna
junta especial

ATRACTIVO



QuiXtra® 630Estructura de los Kits T
Puerta:

AAsegura IP 43 I
AListo para montar a la estructura sin necesidad de herramientas

ABisagras, manilla, y mecanismo de cerradura entregado ya prenontados

AManilla central para cerrar. Utiliza 1|1

AMecanismo de cerradura de 1 punto hasta 8 filas
AMecanismo de cerradura de3 puntos para 9, 10 y 12 filas

APuerta plana
APara paneles de 12, 24 y 36 modulos de ancho
AIK 09

APuerta transparente
APara paneles de 24 y 36 médulos de ancho

AVidrio templado, ahumado con un gris claro
AIK 09

SIMPLE
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QuiXtrak 630Estructura de los Kits

Tapas pasacables:
AVan en la parte superior y inferior del panel
A1 para 12 médulos de ancho
A2 para 24 médulos de ancho
A3 para 36 mddulos de ancho
APlacas de cables de dimension: 210 x 153 mm
AMaterial: Poliéster reforzado por fibra de vidrio, tefiido en RAL 9006
AOpciones:
APlano
ACon orificios perforados 27 x M20
AcConorificios perforados 18 x M25
AConorificios s perforados 2xM63/1xM40/5xM25
AcConorificios perforados 3xM50/13xM20
AcConorificios perforados 4xM40/5xM32
AcConorificios perforados 4xM40/8xM25
APlano de metal para proteccion 1P40
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